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KALIP SETİ PRESLEME ÜNİTESİ
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Çalışma Alanı Çalışma Alanı Maks. Basınç Kuvveti         
Sipariş No. a1 x b2 a1 x b2 kN a1 b1 c1 c2 c3 d3 e e1 e2

2011.4□.2020.□□□.□□□.□ 84 x 200 200 x 62 20 200 200 32 32 32 25 132 132 129
2011.4□.2520.□□□.□□□.□ 134 x 200 250 x 62 20 250 200 32 32 32 25 182 132 129
2011.4□.2525.□□□.□□□.□ 118 x 250 250 x 97 40 250 250 40 40 40 32 174 174 171
2011.4□.3125.□□□.□□□.□ 185 x 250 315 x 97 40 315 250 40 40 40 32 239 174 171
2011.4□.3131.□□□.□□□.□ 183 x 315 315 x 162 40 315 315 40 40 40 32 239 239 236
2011.4□.4031.□□□.□□□.□ 268 x 315 400 x 162 80 400 315 50 50 50 32 324 239 236
2011.4□.4040.□□□.□□□.□ 268 x 400 400 x 247 80 400 400 50 50 50 32 324 324 321

2011.4x. Kalıp Seti Presleme Ünitesi

Sipariş numaraları prensibi:     Bağlantı Tapaları ve Tutucuları: Bir sonraki sayfaya bakınız.

T-Kanalları: .0 = pimsiz
  .1 = Üst Plaka ve Kılavuz Plakalarda
Montaj Yüksekliği h

Yürütme: 000. = kılavuz desteksiz
  001. = kılavuz desteksiz - gergi çubuğu sertleştirilmemiş
  831. = Kılavuz Kolon (düz yataklı)
  862. = Kılavuz Kolon (bilyalı burçla birlikte)

Dış Boyutlar (a1 x b1)  40: a1 = 400 mm; 31: b1 = 315 mm

Kolon Sayısı: 5. = İki Kılavuz kolunlu
  9. = Dört Kılavuz kolunlu
Çelik Plakalar

Kalıp Seti Pres Ünitesi – ISO Boyutlar

https://www.de.shop.fibro.com/en/2011-4x-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2011-45-2011-49-s%C3%A4ulengestell-kleinpresse-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa03%2F2011_4x_asmtab.prj&cwid=4194



