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KALIP SETI DIN 9812 ŞEKIL D/DG
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Sipariş No.(Bölüm 2)
Üst plaka kaldırma
pimli veya pimsiz
olarak mevcuttur
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Kesit A - A

Kesit B - B

Çalışma yüzeyi             
Sipariş No. 1. bölümü* d1 a2 b2 c1 c2 c3 c7 d2 d3 e f l r M
201.01.063.□□□.□□ 63 182 100 40 25 60 20 16 15 106 73 140 - 355 20 16x1,5
201.01.080.□□□.□□ 80 236 120 50 30 80 30 20 19 140 90 160 - 400 28 20x1,5
201.01.100.□□□.□□ 100 275 140 50 30 80 30 25 24 165 110 160 -  500 35 20x1,5
201.01.125.□□□.□□ 125 300 165 50 30 80 30 25 24 190 139 160 - 500 35 20x1,5
201.01.160.□□□.□□ 160 360 200 56 40 90 30 32 30 240 174 180 - 500 40 24x1,5
201.01.180.□□□.□□ 180 380 220 56 40 90 30 32 30 260 194 180 -500 40 24x1,5
201.01.200.□□□.□□ 200 400 240 56 40 90 30 32 30 280 218 180 - 500 40 24x1,5
201.01.250.□□□.□□ 250 496 300 56 50 100 30 40 38 350 268 200 - 800 48 30x2
201.01.315.□□□.□□ 315 563 365 63 50 100 30 40 38 417 333 224 - 800 48 30x2

*Sipariş numarası 2. bölümü = kılavuz türünü ve kılavuz kolon tipini/uzunluğunu ekleyin        
� Sipariş örneği için bkz. dökme kolon seti A bölümü başlangıcı
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Kalıp Seti DIN 9812 Şekil D/DG

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-01-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-01-s%C3%A4ulengestell-din-9812-form-d-dg-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_01_asmtab.prj&cwid=4194



