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2025.94.

sous réserve de modifications

Exemple de commande :

Unité de guidage à billes selon norme Mercedes-Benz = 2025.94.
Diamètre de la colonne d1 80 mm = 080
N° de commande = 2025.94. 080

UNITÉ DE GUIDAGE À BILLES SELON NORME MERCEDES-BENZ

2025.94.
      

Unité de guidage à billes selon norme Mercedes-Benz

Diamètre de la colonne d1 50 80
d2 50 80
d3 70 105
d5 80 118
d6 97 135
d9 57 91
l2 47 75
l3 316 450
l4 271 400
l6 128 160

Matière :
Colonne de guidage démontable : Acier, trempé superficiellement
Douille de guidage : Acier d'outillage
Support de cage : Acier
Cage à billes : Laiton

Exécution :
Unité de guidage à billes 2025.94. comprenant colonne de guidage 
démontable, bague de guidage, cage à billes, retenue de cage, bride de 
fixation et vis à tête cylindrique correspondantes selon
DIN EN ISO 4762.

https://www.de.shop.fibro.com/fr/2025-94-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2025-94-kugelf%FChrungseinheit-nach-mercedes-benz-norm-fibro?info=fibro/normalien/d/d10/d10_02/2025_94_asmtab.prj



