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Zastrzega sie mozliwosc zmian

TULEJA PROWADZĄCA Z KOŁNIERZEM, DO PROWADNICY KULKOWEJ, 
~AFNOR

Material:
Stal narzędziowa, hartowana 62 ± 2 HRC

Wykonanie:
Gładzone bieżnie.
Średnica montażowa szlifowana na gładko.

Uwaga:
Tuleja do prowadnicy kulkowej mocowana jest za pomocą nakrętki okrągłej 
rowkowej 207.48.
�Opis prowadzeń kulkowych – zob. na początku rozdziału D.
*�Naprężenie wstępne – zob. klasyfikacja dokładności pasowania na 
początku rozdziału D.
�Pasujące kombinacje prowadzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.
�Obliczenia dot. prowadzeń kulkowych wymiarów znajdują na końcu 
rozdziału D.
�Wytyczne montażu / tabele wymiarów znajdują się na końcu rozdziału D.
Pole tolerancji:
żółte = .10
zielone = .20
czerwone = .30

d1 16 16 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50
d2 22 22 26 26 26 31 31 31 40 40 40 48 48 48 58 58
d3 28 28 32 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80 80
d4 32 32 36 36 36 45 45 45 56 56 56 70 70 70 90 90
d6 40 40 44 44 44 55 55 55 65 65 65 81 81 81 100 100
M M27x1 M27x1 M30x1 M30x1 M30x1 M39x1 M39x1 M39x1 M48x1 M48x1 M48x1 M60x1 M60x1 M60x1 M76x1 M76x1
h 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 8
l1 16 20 17 21 25 22 26 31 26 31 38 32 39 47 41 49
l2 8 12 8 12 16 12 16 21 15 20 27 20 27 35 26 34
l3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
l4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 10 10
l* 24 28 24 28 31 31 40 40 40 40 50 50 50 56 50 63

*l = Zamawiana długość znamionowa koszyka kulkowego - preferowana długość       
    

210.45.    Tuleja prowadząca z kołnierzem, do prowadnicy kulkowej, ~AFNOR

Przyklad zabudowy

Przyklad zamówienia:

Tuleja prowadząca z kołnierzem, do prowadnicy kulkowej, 
~AFNOR =210.45.
Średnica tulei d1 32 mm = 032.
długość całkowita l1 26 mm = 026.
Klasyfikacja TOL żółty = 10
Numer katalogowy =210.45. 032. 026. 10

https://www.de.shop.fibro.com/pl/210-45-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/210-45-f%FChrungsbuchse-mit-bund-f%FCr-kugelf%FChrung-afnor-fibro?info=fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_02/210-45.prj



