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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ~AFNOR

Material:
Acero para herramientas, templado 62 ± 2 HRC

Ejecución:
Superficies de rodadura lapeado,
superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota:
El casquillo de guía con valona se sujeta por la tuerca ranurada 207.48.
�Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D.
*�Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D.
�Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D.
�Cálculo de guías a bolas al final del capítulo D.
�Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias:
amarillo = .10
verde = .20
rojo = .30

d1 16 16 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50
d2 22 22 26 26 26 31 31 31 40 40 40 48 48 48 58 58
d3 28 28 32 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80 80
d4 32 32 36 36 36 45 45 45 56 56 56 70 70 70 90 90
d6 40 40 44 44 44 55 55 55 65 65 65 81 81 81 100 100
M M27x1 M27x1 M30x1 M30x1 M30x1 M39x1 M39x1 M39x1 M48x1 M48x1 M48x1 M60x1 M60x1 M60x1 M76x1 M76x1
h 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 8
l1 16 20 17 21 25 22 26 31 26 31 38 32 39 47 41 49
l2 8 12 8 12 16 12 16 21 15 20 27 20 27 35 26 34
l3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
l4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 10 10
l* 24 28 24 28 31 31 40 40 40 40 50 50 50 56 50 63
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente        

   

210.45.    Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ~AFNOR

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ~AFNOR =210.45.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
longitud total l1 26 mm = 026.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código =210.45. 032. 026. 10

https://www.de.shop.fibro.com/es/210-45-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/210-45-f%FChrungsbuchse-mit-bund-f%FCr-kugelf%FChrung-afnor-fibro?info=fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_02/210-45.prj



