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Änderungen vorbehalten

211.11.
     

Einspannzapfen, glatt

211.12.
     

Einspannzapfen DIN ISO 10242-1

EINSPANNZAPFEN, GLATT
EINSPANNZAPFEN DIN ISO 10242-1

Bestell-Nummer d1 d3 l1 l2 l3 l5 SW
211.11.20.016 20 M16x1.5 40 3 18 58 17
211.11.25.016 25 M16x1.5 45 4 23 68 21
211.11.25.020 25 M20x1.5 45 4 23 68 21
211.11.32.020 32 M20x1.5 56 4 23 79 27
211.11.32.024 32 M24x1.5 56 4 23 79 27
211.11.40.024 40 M24x1.5 70 5 23 93 36
211.11.40.030 40 M30x2 70 5 23 93 36
211.11.50.030 50 M30x2 80 6 28 108 41
211.11.65.042 65 M42x3 100 8 28 128 55

Bestell-Nummer d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 l5 SW
211.12.20.016 20 15 M16x1.5 40 2 18 12 58 17
211.12.25.016 25 20 M16x1.5 45 2,5 23 16 68 21
211.12.25.020 25 20 M20x1.5 45 2,5 23 16 68 21
211.12.32.020 32 25 M20x1.5 56 3 23 16 79 27
211.12.32.024 32 25 M24x1.5 56 3 23 16 79 27
211.12.40.024 40 32 M24x1.5 70 4 23 26 93 36
211.12.40.027 40 32 M27x2 70 4 23 26 93 36
211.12.40.030 40 32 M30x2 70 4 23 26 93 36
211.12.50.030 50 42 M30x2 80 5 28 26 108 41
211.12.65.042 65 53 M42x3 100 8 28 26 128 55

https://www.de.shop.fibro.com/de/211-11-
https://www.de.shop.fibro.com/de/211-12-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/211-11-einspannzapfen-glatt-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F211_11.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/211-12-einspannzapfen-din-iso-10242-1-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F211_12.prj&cwid=2951



