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保留更改的权利

211.13.
     

带肩模柄

211.14.
     

模柄, ~DIN ISO 10242-2

带肩模柄
模柄, ~DIN ISO 10242-2

订购编号 d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 l5 b1 SW*
211.13.20.016 20 15 M16x1.5 28 40 2 16 12 61 5 17
211.13.25.016 25 20 M16x1.5 34 45 2.5 16 16 66 5 21
211.13.25.020 25 20 M20x1.5 34 45 2.5 20 16 70 5 21
211.13.32.020 32 25 M20x1.5 42 56 3 20 16 82 6 27
211.13.32.024 32 25 M24x1.5 42 56 3 24 16 86 6 27
211.13.40.024 40 32 M24x1.5 52 70 4 24 26 102 8 36
211.13.40.030 40 32 M30x2 52 70 4 30 26 108 8 36
211.13.50.030 50 42 M30x2 62 80 5 30 26 118 8 41
* SW = 扳手开口度

订购编号 d1 d2 d10 d11 l1 l2 l3 l4 l5
211.14.20.063 20 15 45 63 40 2 18 12 58
211.14.25.063 25 20 45 63 45 2.5 18 16 63
211.14.25.080 25 20 63 80 45 2.5 18 16 63
211.14.32.097 32 25 80 97 56 3 23 16 79
211.14.32.122 32 25 105 122 56 3 23 16 79
211.14.40.097 40 32 80 97 70 4 23 26 93
211.14.40.122 40 32 105 122 70 4 23 26 93

https://www.de.shop.fibro.com/en/211-13-
https://www.de.shop.fibro.com/en/211-14-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/211-13-einspannzapfen-mit-bund-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F211_13.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/211-14-einspannzapfen-mit-runder-kopfplatte-din-iso-10242-2-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F211_14.prj&cwid=2951



