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Zastrzega sie mozliwosc zmian

ŚRUBA USTALAJĄCA
NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA DIN 6330 B

Material:
Ulepszany cieplnie, klasa wytrzymałości 8.8

Material:
Ulepszany cieplnie, klasa wytrzymałości 10.9

Uwaga:
Stosować podkładki okrągłe wg DIN 6340.

Numer katalogowy M d2 d3 k l
2140.02.10 10 16 30 8 39
2140.02.12 12 20 36 10 48
2140.02.16 16 25 42 13 55
2140.02.20 20 25 50 16 69
2140.02.24 24 34 60 20 87

2140.02. Śruba ustalająca

Numer katalogowy M e m s
2140.32.08 M8 15 12 13
2140.32.10 M10 18,4 15 16
2140.32.12 M12 20,7 18 18
2140.32.14 M14 24,2 21 21
2140.32.16 M16 27,7 24 24
2140.32.18 M18 31,2 27 27
2140.32.20 M20 34,6 30 30
2140.32.22 M22 39,2 33 34
2140.32.24 M24 41,5 36 36
2140.32.30 M30 53,1 45 46

2140.32. Nakrętka sześciokątna DIN 6330 B

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2140-02-
https://www.de.shop.fibro.com/pl/2140-32-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951



