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TUERCA HEXAGONAL CON VALONA, DIN 6331
ARANDELA DIN 6340

Material:
bonificado, categoría de resistencia 10.9

Ejecución:
torneado y fresado

Nota:
Longitud de rosca 1,5 x M

Material:
bonificado
Categoría de resistencia 1200–1400 N/mm²

2140.33. Tuerca hexagonal con valona, DIN 6331

Código M a d1 e m s
2140.33.08 M8 3,5 18 15 12 13
2140.33.10 M10 4 22 18,4 15 16
2140.33.12 M12 4 25 20,7 18 18
2140.33.14 M14 4,5 28 24,2 21 21
2140.33.16 M16 5 31 27,7 24 24
2140.33.18 M18 5 34 31,2 27 27
2140.33.20 M20 6 37 34,6 30 30
2140.33.22 M22 6 40 39,2 33 34
2140.33.24 M24 6 45 41,5 36 36
2140.33.30 M30 6 58 53,1 45 46

2140.34. Arandela DIN 6340

Código M d1 d2 s
2140.34.08 M8 8,4 23 4
2140.34.10 M10 10,5 28 4
2140.34.12 M12 13 35 5
2140.34.14 M14 15 40 5
2140.34.16 M16 17 45 6
2140.34.18 M18 19 45 6
2140.34.20 M20 21 50 6
2140.34.22 M22 23 50 8
2140.34.24 M24 25 60 8
2140.34.30 M30 31 68 10

https://www.de.shop.fibro.com/es/2140-33-
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