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2195.115.

= 2195.

= 114.

h =   15 mm = 015.
a = 100 mm = 100.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.114.015.100. 1500

= 2195.

= 115.

h =   25 mm = 025.
a = 150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.115.025. 150.1500

= 2195.

= 116.

h =   10 mm = 010.
a = 100 mm = 100.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.116.010.100. 1500

= 2195.

= 117.

h =   15 mm = 015.
a = 100 mm = 100.
b = 1500 mm =

= 2195.117. 015.100. 1500

2195.114.

2195.116.

2195.117.

Änderungen vorbehalten

BEGRENZUNGSFÜHRUNG FÜR FÖRDERBAND

Begrenzungsführung für Förderband

Beschreibung:
Begrenzungsführung aus nicht rostendem Stahl
h = 15 - 100 mm (in 5-mm-Schritten)

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Förderband-Bestellung

Begrenzungsführung für Förderband

Beschreibung:
Begrenzungsführung aus nicht rostendem Stahl
h = 25 - 100 mm (in 5-mm-Schritten)

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Förderband-Bestellung

Begrenzungsführung für Förderband

Beschreibung:
Gelötete seitliche Begrenzungsführungen aus Stahl
h = 10 - 100 mm (in 5-mm-Schritten)

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Förderband-Bestellung

Begrenzungsführung für Förderband

Beschreibung:
Becken-Begrenzungsführung aus nicht rostendem Stahl mit gelöteten 
Verstärkungswänden aus Stahl
h = 15 - 100 mm (in 5-mm-Schritten)

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Förderband-Bestellung

Bestell-Beispiel:
Förderband, elektrisch

Begrenzungsführungstyp

Höhe der Führung
Bandbreite
Gestellänge
Bestell-Nr.

Bestell-Beispiel:
Förderband, elektrisch

Begrenzungsführungstyp

Höhe der Führung
Bandbreite
Gestellänge
Bestell-Nr.

Bestell-Beispiel:
Förderband, elektrisch

Begrenzungsführungstyp

Höhe der Führung
Bandbreite
Gestellänge
Bestell-Nr.

Bestell-Beispiel:
Förderband, elektrisch

Begrenzungsführungstyp

Höhe der Führung
Bandbreite
Gestellänge
Bestell-Nr.

Becken-Begrenzungsführung aus nicht rostendem Stahl mit gelöteten 

http://www.de.shop.fibro.com/de/2195-114-
http://www.de.shop.fibro.com/de/2195-117-
http://www.de.shop.fibro.com/de/2195-116-
http://www.de.shop.fibro.com/de/2195-115-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-114-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_114.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-115-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_115.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-116-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_116.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-117-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_117.prj&cwid=6071



