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2195.115.

= 2195.

= 114.

h =   15 mm = 015.
a = 100 mm = 100.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.114.015.100. 1500

= 2195.

= 115.

h =   25 mm = 025.
a = 150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.115.025. 150.1500

= 2195.

= 116.

h =   10 mm = 010.
a = 100 mm = 100.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.116.010.100. 1500

= 2195.

= 117.

h =   15 mm = 015.
a = 100 mm = 100.
b = 1500 mm =

= 2195.117. 015.100. 1500

2195.114.

2195.116.

2195.117.

con riserva di variazioni

GUIDA DI CONTENIMENTO PER NASTRO TRASPORTATORE

Guida di contenimento per nastro trasportatore

Descrizione:
Guida di contenimento in acciaio inossidabile
h = 15 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore

Guida di contenimento per nastro trasportatore

Descrizione:
Guida di contenimento in acciaio inossidabile
h = 25 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore

Guida di contenimento per nastro trasportatore

Descrizione:
Guide di contenimento laterali in acciaio fissate mediante brasatura
h = 10 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore

Guida di contenimento per nastro trasportatore

Descrizione:
Guida di contenimento a vasca in acciaio inossidabile con pareti di rinforzo 
in acciaio fissate mediante brasatura
h = 15 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore

Esempio di ordinazione:
Cinta transportadora

Guida di contenimento del tipo

Altezza di guida
Larghezza del nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d'ordine
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Cinta transportadora
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Esempio di ordinazione:
Cinta transportadora
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Guida di contenimento a vasca in acciaio inossidabile con pareti di rinforzo 

http://www.de.shop.fibro.com/en/2195-114-
http://www.de.shop.fibro.com/en/2195-117-
http://www.de.shop.fibro.com/en/2195-116-
http://www.de.shop.fibro.com/en/2195-115-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-114-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_114.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-115-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_115.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-116-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_116.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-117-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_117.prj&cwid=6071



