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2195.115.

= 2195.

= 114.

h =   15 mm = 015.
a = 100 mm = 100.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.114.015.100. 1500

= 2195.

= 115.

h =   25 mm = 025.
a = 150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.115.025. 150.1500

= 2195.

= 116.

h =   10 mm = 010.
a = 100 mm = 100.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.116.010.100. 1500

= 2195.

= 117.

h =   15 mm = 015.
a = 100 mm = 100.
b = 1500 mm =

= 2195.117. 015.100. 1500

2195.114.

2195.116.

2195.117.

Zastrzega sie mozliwosc zmian

PROWADNICA OGRANICZAJĄCA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

Prowadnica ograniczająca przenośnika taśmowego

Opis:
Prowadnice ograniczające wykonane są ze stali nierdzewnej
h = 15 – 100 mm (skokowo co 5 mm)

Uwaga:
Zamawiane wyłącznie razem z przenośnikiem taśmowym

Prowadnica ograniczająca przenośnika taśmowego

Opis:
Prowadnice ograniczające wykonane są ze stali nierdzewnej
h = 25 – 100 mm (skokowo co 5 mm)

Uwaga:
Zamawiane wyłącznie razem z przenośnikiem taśmowym

Prowadnica ograniczająca przenośnika taśmowego

Opis:
Lutowane boczne prowadnice ograniczające wykonane są ze stali
h = 10 – 100 mm (skokowo co 5 mm)

Uwaga:
Zamawiane wyłącznie razem z przenośnikiem taśmowym

Prowadnica ograniczająca przenośnika taśmowego

Opis:
Rynnowe prowadnice ograniczające wykonane są ze stali nierdzewnej 
i posiadają przylutowane ścianki wzmacniające ze stali
h = 15 – 100 mm (skokowo co 5 mm)

Uwaga:
Zamawiane wyłącznie razem z przenośnikiem taśmowym

Przyklad zamówienia:
Przenośniki taśmowe, elektryczne

Typ prowadnicy ograniczającej

Wysokość prowadnicy
Szerokość taśmy
Długość korpusu
Numer katalogowy
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Rynnowe prowadnice ograniczające wykonane są ze stali nierdzewnej 

http://www.de.shop.fibro.com/pl/2195-114-
http://www.de.shop.fibro.com/pl/2195-117-
http://www.de.shop.fibro.com/pl/2195-116-
http://www.de.shop.fibro.com/pl/2195-115-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-114-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_114.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-115-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_115.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-116-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_116.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-117-begrenzungsf%C3%BChrung-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_117.prj&cwid=6071



