
J32

= 2195.
= 131.

h = 600 mm = 0600.
a = 350 mm = 350.
b = 1000 mm = 1000

= 2195.131.0600.350. 1000

= 2195.
= 120.

h = 450 mm = 0450.
a = 350 mm = 350

= 2195.120.0450.350

= 2195.
= 141.

h = 450 mm = 0450.
a = 350 mm = 350

= 2195.141. 0450.350

= 2195.
= 151.

h = 450 mm = 0450.
a = 400 mm = 400.
b = 3000 mm = 3000

= 2195.151.0450.400. 3000
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2195.130./2195.131.

Zmeny vyhrazeny

držák pro dopravník, stolový

Popis:
stolový s nastavitelnými nohami .130.
stolový s nastavitelnými kolečky .131.

h = výška podle specifikace zákazníka, min. 450 mm

Použití s jakoukoli šířkou pásu a
Použití s jakoukoli délkou stojanu b

držák pro dopravník, sklopný

Popis:
stojan, sklopný s nastavitelnými nohami .120.
stojan, sklopný s nastavitelnými kolečky .121.

h = výška podle specifikace zákazníka, min. 450 mm
± 20 % h = nastavitelná výška

amax. = 350 mm
bmax. = 2000 mm

Příklad objednávky:
Pásový dopravník, elektrický
Stojany, s nastavitelnými nohami
Výška
Šířka pásu
Objednací číslo

držák pro dopravník, jednoduchý

Popis:
stojan, s nastavitelnými nohami .140.
stojan, s nastavitelnými kolečky .141.

h = výška podle specifikace zákazníka, min. 450 mm
± 20 % h = nastavitelná výška

a max. = 350 mm

držák pro dopravník, dvojitý

Popis:
dvojnásobně regulovatelné s nastavitelnými nohami .150.
dvojnásobně regulovatelné s nastavitelnými kolečky .151.

h = výška podle specifikace zákazníka, min. 450 mm
± 20 % h = nastavitelná výška

amax. = 400 mm
bmax. = 3000 mm

Příklad objednávky:
Pásový dopravník, elektrický
Stojany, s nastavitelnými válečky
Výška
Šířka pásu
Objednací číslo

STOJANY PRO PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

Příklad objednávky:
Pásový dopravník, elektrický
Stojany, s nastavitelnými válečky
Výška
Šířka pásu
Nominální délka pásu

Objednací číslo

Příklad objednávky:
Pásový dopravník, elektrický
Stojany, s nastavitelnými válečky
Výška
Šířka pásu
Nominální délka pásu

Objednací číslo

http://www.de.shop.fibro.com/cs/2195-120-_121-
http://www.de.shop.fibro.com/cs/2195-150-_151-
http://www.de.shop.fibro.com/cs/2195-140-_141-
http://www.de.shop.fibro.com/cs/2195-130-_131-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-120-121-st%C3%A4nder-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-kippbar-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_12x.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-130-131-st%C3%A4nder-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-tischf%C3%B6rmig-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_13x.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-140-141-st%C3%A4nder-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-einfach-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_14x.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-150-151-st%C3%A4nder-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-zweifach-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_15x.prj&cwid=6071



