
J32

= 2195.
= 131.

h = 600 mm = 0600.
a = 350 mm = 350.
b = 1000 mm = 1000

= 2195.131.0600.350. 1000

= 2195.
= 120.

h = 450 mm = 0450.
a = 350 mm = 350

= 2195.120.0450.350

= 2195.
= 141.

h = 450 mm = 0450.
a = 350 mm = 350

= 2195.141. 0450.350

= 2195.
= 151.

h = 450 mm = 0450.
a = 400 mm = 400.
b = 3000 mm = 3000

= 2195.151.0450.400. 3000
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2195.130./2195.131.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

pie para transportador, mesa

Descripción:
En forma de mesa, con pies fijos  .130.
En forma de mesa, con ruedas  .131.

h = altura a indicar por el cliente, min. 450 mm

Aplicación para cada anchura de cinta «a»
Aplicación para cada longitud de armazón «b»

pie para transportador, con inclinación

Descripción:
Soporte basculante con pies fijos .120.
Soporte basculante con ruedas  .121.

h = altura a indicar por el cliente, mín. 450 mm
±20 % h = altura graduable

amax. = 350 mm
bmáx. = 2000 mm

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Soporte, con pies fijos
Altura
Anchura de cinta
Código

pie para transportador, sencillo

Descripción:
Soporte, con pies fijos .140.
Soporte, con ruedas  .141.

h = altura a indicar por el cliente, mín. 450 mm
±20 % h = altura graduable

Amax.max. = 350 mm

pie para transportador, doble

Descripción:
Con doble regulación, con pies fijos .150.
Con doble regulación, con ruedas .151.

h = altura a indicar por el cliente, mín. 450 mm
±20 % h = altura graduable

amax. = 400 mm
bmáx. = 3000 mm

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Soporte, con ruedas
Altura
Anchura de cinta
Código

SOPORTE PARA CINTA TRANSPORTADORA

a elegir

a elegir

a elegir

a elegir

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Soporte, con ruedas
Altura
Anchura de cinta
Longitud nominal de la 
cinta
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Soporte, con ruedas
Altura
Anchura de cinta
Longitud nominal de la 
cinta
Código

http://www.de.shop.fibro.com/es/2195-120-_121-
http://www.de.shop.fibro.com/es/2195-150-_151-
http://www.de.shop.fibro.com/es/2195-140-_141-
http://www.de.shop.fibro.com/es/2195-130-_131-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-120-121-st%C3%A4nder-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-kippbar-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_12x.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-130-131-st%C3%A4nder-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-tischf%C3%B6rmig-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_13x.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-140-141-st%C3%A4nder-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-einfach-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_14x.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-150-151-st%C3%A4nder-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-zweifach-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_15x.prj&cwid=6071



