
J31

= 2195.

= 218.

h =   25 mm = 025.
a = 150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.218. 025. 150. 1500

= 2195.

= 219.

h =   25 mm = 025.
a = 150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.219. 025. 150. 1500

= 2195.

= 220.

h =   35 mm = 035.
a = 150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.220. 035.150. 1500

= 2195.

= 221.

h =   35 mm = 035.
a = 150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.221. 035.150. 1500

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

2195.00.01.08.005

a

h a-40

2195.221.

Perfil longitudinal 
en el borde de la cinta

Protección de caída de PVC

Perfil protector de acero inoxidable

2195.00.01.08.005

a

h a-30

2195.220.

Perfil longitudinal 
en el borde de la cinta

Protección de caída de PVC

Perfil protector de acero inoxidable

h

a

a-20

2195.218.

Protección de caída de PVC

Perfil protector de acero inoxidable

a

h a-30

2195.219.

Protección de caída de PVC

Perfil protector de acero inoxidable

Guiado lateral con protección de caída para cinta 
transportadora

Descripción:
con perfil protector sobre la guía lateral 2195.114. con protección de caída
h = 25 - 50 mm (en incrementos de 5 mm)

Guiado lateral con protección de caída para cinta 
transportadora

Descripción:
Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.115.con protección de caída
h = 25 - 50 mm (en incrementos de 5 mm)

Guiado lateral con protección de caída para cinta 
transportadora

Descripción:
Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.114. y perfil longitudinal en el 
borde de la cinta con protección de caída
h = 35 - 50 mm (en incrementos de 5 mm)

Guiado lateral con protección de caída para cinta 
transportadora

Descripción:
Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.115. y perfil longitudinal en el 
borde de la cinta con protección de caída
h = 35 - 50 mm (en incrementos de 5 mm)

GUIADO LATERAL CON PROTECCIÓN DE CAÍDA 
PARA CINTA TRANSPORTADORA

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Tipo de guiado lateral 114 con protección de 
caída Tipo 218
Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Tipo de guiado lateral 115 con protección de 
caída tipo 219
Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora

Tipo de guiado lateral 114 con protección de 
caída y perfil longitudinal 2195.00.01.08.005

Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora

Tipo de guiado lateral 115 con protección de 
caída y perfil longitudinal 2195.00.01.08.005

Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código

http://www.de.shop.fibro.com/es/2195-218-
http://www.de.shop.fibro.com/es/2195-219-
http://www.de.shop.fibro.com/es/2195-220-
http://www.de.shop.fibro.com/es/2195-221-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-218-begrenzungsf%C3%BChrung-mit-abfallschutz-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_218.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-219-begrenzungsf%C3%BChrung-mit-abfallschutz-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_219.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-220-begrenzungsf%C3%BChrung-mit-abfallschutz-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_220.prj&cwid=6071
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2195-221-begrenzungsf%C3%BChrung-mit-abfallschutz-f%C3%BCr-f%C3%B6rderband-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj07%2F2195_221.prj&cwid=6071



