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Zmeny vyhrazeny

MONTÁŽNÍ KROUŽEK PRO STŘIŽNÍK S POZOUNOVOU HLAVOU

Materiál:
Nástrojová ocel, zušlechtěný

Upozornění:
Použití pro střižníky s pozounovou hlavou

Příklad montáže 2284.00.01.
      

Montážní kroužek pro střižník s pozounovou hlavou

Objednací číslo d1 d2 d3 d4 l l1 r
2284.00.01.0300 3 4,5 5,9 6 4 7 6.5
2284.00.01.0400 4 5,5 6,9 7 4 8 8
2284.00.01.0500 5 7 8,9 9 7 11 10
2284.00.01.0600 6 9 10,9 11 7 11 10
2284.00.01.0800 8 11 12,9 13 8 12 12
2284.00.01.1000 10 14 15,9 16 9 13 15
2284.00.01.1300 13 17 18,9 19 9 13 15
2284.00.01.1600 16 20 21,9 22 9 13 15
2284.00.01.2000 20 25 26,9 27 10 14 15

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2284-00-01-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/e/e01/e01_11/2284_00_01.prj



