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2299.69.10.40

sous réserve de modifications

TRANSPORTEUR ÉLECTRIQUE - ACCESSOIRES
FIXATION DE RAINURE VERTICALE
FIXATION DE RAINURE PENDANTE

Description :
Grâce à son principe de serrage simple, la fixation de rainure verticale 
permet le montage flexible de la rainure (sans usinage supplémentaire) 
sur la face supérieure de la poutre profilée 2299.69.20.80.

Matière :
acier haute résistance galvanisé en noir
Poids : 0,4 kg (par paire)

Remarque :
Sont comprises dans la livraison la fixation de rainure verticale par paire, 
les vis à tête cylindrique et les languettes écrou. 
Hauteur de construction au-dessus du rail : 30 mm

2299.69.10.30
      

Fixation de rainure verticale

Description :
Grâce à son principe de serrage simple, la fixation de rainure pendante 
permet le montage flexible de la rainure (sans usinage supplémentaire) 
sur la face inférieure de la poutre profilée 2299.69.20.80, de même que le 
montage du transporteur électrique à la même hauteur de construction.

Matière :
acier haute résistance galvanisé en noir
Poids : 0,6 kg (par paire)

Remarque :
Sont comprises dans la livraison la fixation de rainure pendante par paire, 
les vis à tête cylindrique et les languettes écrou.
Hauteur de construction en dessous du rail : 58,5 mm

2299.69.10.40 Fixation de rainure pendante

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2299-69-10-30-rinnenbefestigung-stehend-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj08%2Fj08_02%2F2299_69_10_30_asmtab.prj&cwid=5842
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2299-69-10-40-rinnenbefestigung-h%C3%A4ngend-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj08%2Fj08_02%2F2299_69_10_40_asmtab.prj&cwid=7630
http://www.de.shop.fibro.com/fr/2299-69-10-40
http://www.de.shop.fibro.com/fr/2299-69-10-30



