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Zmeny vyhrazeny

MĚŘÍCÍ KOLÍK DIN 2269

Materiál:
Legovaná nástrojová ocel, kalená a časově vyzrálá.
Tvrdost 60 ± 2 HRC

Provedení:
jemně broušené
Jakostní třída I Tolerance ± 0,001
Jakostní třída II Tolerance ± 0,002

Upozornění k objednávce:
Jakostní třída I = 240.1.
Jakostní třída II = 240.2.

d1 l1
0,1 - 0,99 40
1 - 20 70
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Měřící kolík DIN 2269

Příklad objednávky:

Měřící kolík DIN 2269 = 240.
Jakostní třída KL 1 = 1.
Průměr d1 1,29 mm = 0129.
Délka l1 70 mm = 070
Objednací číslo = 240. 1. 0129. 070

https://www.de.shop.fibro.com/cs/240-1-_2-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%2Fnormalien%2Fe%2Fe08%2F240.prj



