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CALIBRO A SPINA DIN 2269

Materiale:
Acciaio legato per utensili temprato e sottoposto a più trattamenti di 
invecchiamento.
Durezza 60 ± 2 HRC

Esecuzione:
microrettificate
Grado di precisione I Tolleranza ± 0,001
Grado di precisione II Tolleranza ± 0,002

Avvertenza per l’ordine:
Grado di precisione I = 240.1.
Grado di precisione II = 240.2.

d1 l1
0,1 - 0,99 40
1 - 20 70
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Calibro a spina DIN 2269

Esempio di ordinazione:

Calibro a spina DIN 2269 = 240.
Grado di precisione KL 1 = 1.
Diametro d1 1,29 mm = 0129.
Lunghezza l1 70 mm = 070
N. d'ordine = 240. 1. 0129. 070

https://www.de.shop.fibro.com/en/240-1-_2-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%2Fnormalien%2Fe%2Fe08%2F240.prj



