
E257Änderungen vorbehalten

PRÜFSTIFTSORTIMENT IM AUFBEWAHRUNGSKASTEN
PRÜFSTIFTHALTER
AUFBEWAHRUNGSKASTEN

240.51/52 Prüfstiftsortiment im Aufbewahrungskasten
klein

Ausführung:
91 Prüfstifte, DIN 2269, von Ø 1-10 mm um 0,1 mm steigend, komplett im 
Aufbewahrungskasten mit gebohrtem und maßsigniertem Einsatz.
Ab Ø 3 mm sind die Prüfstifte maßlich gekennzeichnet.

Bestellhinweis:
Güteklasse I = 240.51
Güteklasse II = 240.52

240.41/42 Prüfstiftsortiment im Aufbewahrungskasten
groß

Ausführung:
273 Prüfstifte, DIN 2269, von Ø 1-10 mm um 0,1 mm steigend. Jede 
Püfstiftgröße ist nochmals erweitert mit je einem Untermaß -0,01 mm und 
einem Übermaß +0,01 mm, komplett im Aufbewahrungskasten mit 
gebohrtem und maßsigniertem Einsatz.
Ab Ø 3 mm sind die Prüfstifte maßlich gekennzeichnet.

Bestellhinweis:
Güteklasse I = 240.41
Güteklasse II = 240.42

Hinweis:
Sondersortimente lieferbar in Güteklasse I und II nach Ihren Angaben.
Ab Ø 3 mm sind die Prüfstifte maßlich gekennzeichnet.

240.45. Prüfstifthalter

Ausführung:
Prüfstifthalter zur Aufnahme zweier innerhalb eines Toleranzfeldes liegender 
Prüfstifte (z.B. Gut- und Ausschussmaß, ohne Prüfstifte)

Bestellhinweis:
Durchmesserbereich
von 1 – 2 = 240.45.1
von 2 – 4 = 240.45.2
von 4 – 6 = 240.45.3
von 6 – 8 = 240.45.4
von 8 –10 = 240.45.5 

240.91/92 Aufbewahrungskasten, ohne Inhalt

Ausführung:
Aufbewahungskasten aus Holz zur schonenden und Ordnung haltenden 
Aufbewahrung von Prüfstiften. Ohne Prüfstifte. Ohne maßsignierten, 
gebohrten Einsatz.

Bestellhinweis:
Für Großsortiment ca. 270 Stück Außenmaße ca. 250×90×390 = 240.91
Für Kleinsortiment ca. 90 Stück Außenmaße ca. 155×90×285 = 240.92 

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/240-45-pr%C3%BCfstifthalter-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fe%2Fe08%2F240_45.prj&cwid=3708



