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TAPÓN ROSCADO (PARA MUELLES, AJUSTABLES)

hD

LOCTITE
Typ 281.243

Bloqueado Muelle helicoidal especial 
pedir aparte;
vea el programa de muelles

Ejemplo de montaje

Descripción:
Este tornillo es para emplearse como asiento ajustable del muelle. 
Nuestro programa de fabricación comprende tornillos de asiento para los 
tamaños de muelle más usuales de Ø 10 a 40. Apropiados para los tipos 
de muelle 241.14. a 241.17.
Su empleo ofrece las siguientes ventajas:
– Pretensión del muelle, ajustable desde la cara inferior de la placa, sin 
necesidad de desmontar las placas intermedias.
– Cambio de muelles sin desmontar placas intermedias.
– En la placa base, taladros pasantes en lugar de ciegos.

Código d l s Ø muelle Dh

241.00.1.12 M12x1,5 10 6 10 10,5
241.00.1.14 M14x1,5 10 6 12,5 12,5
241.00.1.18 M18x1,5 10 8 16 16,5
241.00.1.22 M22x1,5 10 8 20 20,5
241.00.1.28 M28x1,5 12 10 25 26,5
241.00.1.35 M35x1,5 12 10 32 33,5
241.00.1.42 M42x1,5 12 10 40 40,5
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