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2441.11.

Änderungen vorbehalten

ZENTRIEREINHEIT

Werkstoff:
16MnCr5, vergütet
Kegelflächen induktiv gehärtet
Oberflächenhärte: 60 + 4 HRC, Eht: 1,0 + 0,5 mm

Hinweis:
Abstimmscheibe 2441.11.3. separat bestellen.
Lieferung ohne Schrauben.

2441.11.□□□
Zentriereinheit

2441.11.□□□.1
Zentriereinheit mit einseitiger Abflachung

2441.11.□□□.2
Zentriereinheit mit beidseitiger Abflachung

Bestell-Nummer d1 d2 d3 d5 l l1 l2
2441.11.100 100 76 58 40,5 80 40 55
2441.11.100.1 100 76 58 40,5 80 40 55
2441.11.100.2 100 76 58 40,5 80 40 55
2441.11.120 120 96 78 50,5 90 50 65
2441.11.120.1 120 96 78 50,5 90 50 65
2441.11.120.2 120 96 78 50,5 90 50 65

2441.11.
      

Zentriereinheit

https://www.de.shop.fibro.com/de/2441-11-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_01/2441_11_asmtab.prj



