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2441.5. 2441.6.

Zastrzega sie mozliwosc zmian

TRZPIEŃ USTALAJĄCY
TRZPIEŃ USTALAJĄCY Z GWINTEM
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2441.5.

Ø sprężyny

Śruba walcowa
DIN EN ISO 4762
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Ø sprężyny
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Uwaga:
Elastomerowe sprężyny okrągłe są ustawiane 
za pomocą sworzni ustalających.
Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.

Uwaga:
Elastomerowe sprężyny okrągłe są ustawiane 
za pomocą trzpieni ustalających z gwintem.

     Śruba
    z łbem

     walcowym
Numer Ø    DIN EN
katalogowysprężynyd1 d2 d3 ISO 4762
2441.5.10 63 11 18 28 M10x65
2441.5.12 80 10013,5 22 32 M12x70
2441.5.16 125 17,5 28 38 M16x70

2441.5.

Trzpień ustalający

Numer Ø        
katalogowy sprężyny d1 d2 d3 l1 l2 SW e t
2441.6.12 63 M1218 28 64 24 10 11,46
2441.6.16 80 100 M1622 32 68 28 10 11,46
2441.6.20 125 M2028 38 72 32 14 16 8

2441.6.

Trzpień ustalający z gwintem

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2441-5-
https://www.de.shop.fibro.com/pl/2441-6-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%252Fnormalien%252Ff%252Ff08%252Ff08_07%252F2441-5.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/f/f08/f08_07/2441-5.prj
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%252Fnormalien%252Ff%252Ff08%252Ff08_07%252F2441_6.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/f/f08/f08_07/2441_6.prj

