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Änderungen vorbehalten

LAGEKONTROLLE FÜR PLATINEN
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2443.14.55.

Form A Form B

Werkstoff:
Stahl

Hinweis:
Zubehör siehe folgende Seiten.

Beachte:
Es sind min. 2 Lagekontrollen diagonal einzusetzen. Bei großen Teilen 
z.B. Seitenteil ist eine dritte Lagekontrolle zu setzen. Die Lagekontrollen 
sind so zu setzen, dass eine einwandfreie Abfrage des Blechteiles 
gewährleistet ist. Lagekontrollen sind min. 5 mm entfernt von Zieh- bzw. 
Absperrleisten anzuordnen und nicht im Bereich starken Blechlaufes zu 
setzen.

Einbaubeispiel

2443.14.55.
      

Lagekontrolle für Platinen

Bestell-Nummer l Form
2443.14.55.1 145 A
2443.14.55.2 145 B
2443.14.55.3 185 A
2443.14.55.4 185 B
2443.14.55.25 225 A
2443.14.55.26 225 B

https://www.de.shop.fibro.com/de/2443-14-55-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_10/2443_14_55_asmtab.prj



