
D287Zastrzega sie mozliwosc zmian

Przyklad zamówienia:

Sworzeń dociskowy z kołnierzem według VW = 2446.10.55.
Wersja Typ 4 = 04.
Długość l 150 mm = 150
Numer katalogowy = 2446.10.55. 04. 150

SWORZEŃ DOCISKOWY Z KOŁNIERZEM WEDŁUG VW

Opis:
Sworznie dociskowe z kołnierzem służą do przenoszenia siły z poduszki 
dociskowej prasy na narzędzie.

Material:
C45 (1.0503), ulepszany cieplnie 800 - 1000 N/mm2

Wykonanie:
kuty matrycowo

Uwaga:
Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.

2446.10.55.    Sworzeń dociskowy z kołnierzem według VW
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Wykonanie:
10/ 11/ 12

Wykonanie:
2/ 3/ 4/ 5

Numer katalogowy Typ b l* Stopniowanie
2446.10.55.02.150 2 40 150 - 360 1
2446.10.55.03.150 3 - 150 - 360 1
2446.10.55.04.150 4 - 150 - 360 1
2446.10.55.05.150 5 - 150 - 360 1
2446.10.55.10.150 10 60 150 - 360 1
2446.10.55.11.150 11 40 150 - 360 1
2446.10.55.12.150 12 - 150 - 360 1  

*wg danych klienta!

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2446-10-55-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_13/2446_10_55.prj



