
D287nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplo de código:

Perno de presión con saliente, según VW = 2446.10.55.
Ejecución Forma 4 = 04.
Longitud l 150 mm = 150
Código = 2446.10.55. 04. 150

PERNO DE PRESIÓN CON SALIENTE, SEGÚN VW

Descripción:
Los pernos de presión con saliente sirven para transmitir la fuerza desde 
el cojín a presión de la prensa a la herramienta.

Material:
C45 (1.0503), bonificado 800 - 1000 N/mm2

Ejecución:
forjado en estampa

Nota:
Se suministro sin los tornillos.

2446.10.55.    Perno de presión con saliente, según VW

b

ø36 +2
12

ø20

ø16 -0,1
-0,3

ø90 ±1

ø13

20
1,

5x
45

°

±0
,0

5
*l

1x
45

° 5
0 -0

,2

2446.10.55.03.

R20

55
80

R40
R200

R10

32
,5

65

20

65

2446.10.55.02. / 2446.10.55.10. / 2446.10.55.11.

2446.10.55.04.

2446.10.55.05. / 2446.10.55.12.

65

20

20
Ejecución:
10/ 11/ 12

Ejecución:
2/ 3/ 4/ 5

Código Forma b l* Gradación
2446.10.55.02.150 2 40 150 - 360 1
2446.10.55.03.150 3 - 150 - 360 1
2446.10.55.04.150 4 - 150 - 360 1
2446.10.55.05.150 5 - 150 - 360 1
2446.10.55.10.150 10 60 150 - 360 1
2446.10.55.11.150 11 40 150 - 360 1
2446.10.55.12.150 12 - 150 - 360 1  
*según indicatión del cliente!

https://www.de.shop.fibro.com/es/2446-10-55-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_13/2446_10_55.prj



