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Änderungen vorbehalten

BUNDBOLZEN
ABSTIMMSCHEIBE

Einbaubeispiel

Einbaubeispiel

Werkstoff:
Nr. 1.7131, einsatzgehärtet

Werkstoff:
Nr. 1.7131

Bestell-Beispiel:

Bundbolzen = 244.12.
Federdurchmesser Feder Ø 32 mm = 32
Bestell-Nummer = 244.12. 32

Bestell-Beispiel:

Abstimmscheibe = 244.13.
Federdurchmesser Feder Ø 32 mm = 32
Bestell-Nummer = 244.13. 32

Feder Ø 20 25 32 40
d1 20 20 32 32
d2 M6 M8 M10 M12
d3 25,3 25,3 38 38
SW 15 15 27 27

244.12.
      

Bundbolzen

Feder Ø 20 25 32 40
d1 20 20 32 32
d2 7 9 11 14

244.13.
      

Abstimmscheibe

https://www.de.shop.fibro.com/de/244-12-
https://www.de.shop.fibro.com/de/244-13-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%252Fnormalien%252Ff%252Ff07%252Ff07_10%252F244-12.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/f/f07/f07_10/244-12.prj
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%252Fnormalien%252Ff%252Ff07%252Ff07_11%252F244-13.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/f/f07/f07_11/244-13.prj



