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2461.2.

sous réserve de modifications

RESSORT RONDS EN CAOUTCHOUC 70 SHORE A

Matière :
Caoutchouc chloroprène 70 Shore A
Couleur : noir

Remarque :
De par leurs propriétés physiques, les ressorts en 
élastomère ont tendance à se tasser. Cette 
tendance est fonction de l’échauffement par frot-
tement intérieur, du nombre d’alternances et de 
leur fréquence, de la course du ressort et de la 
dureté Shore.
Le tassement peut atteindre 3 à 5% de la 
longueur L0.

Propriétés physiques :
Résistance à la traction selon DIN 53504: ≥ 12 
N/mm²
Elongation à la rupture selon DIN 53504: ≥ 250 
%
Masse volumique apparente selon DIN 53479: 
1.37 g/cm³
Ecart permanent selon DIN 53517: ≤ 20 % (24 
h/70 °C)
Plage de températures d'utilisation:
-20 °C à 80 °C à court terme jusqu'à 120 °C

N° de commande d1 L0 d2 f max.
2461.2.016.012 16 12 6,5 4,8
2461.2.016.016 16 16 6,5 6,4
2461.2.016.020 16 20 6,5 8
2461.2.016.025 16 25 6,5 10
2461.2.020.016 20 16 8,5 6,4
2461.2.020.020 20 20 8,5 8
2461.2.020.025 20 25 8,5 10
2461.2.020.032 20 32 8,5 12,8
2461.2.025.020 25 20 10,5 8
2461.2.025.025 25 25 10,5 10
2461.2.025.032 25 32 10,5 12,8
2461.2.025.040 25 40 10,5 16
2461.2.032.032 32 32 13,5 12,8
2461.2.032.040 32 40 13,5 16
2461.2.032.050 32 50 13,5 20
2461.2.032.063 32 63 13,5 25,2
2461.2.040.032 40 32 13,5 12,8
2461.2.040.040 40 40 13,5 16
2461.2.040.050 40 50 13,5 20
2461.2.040.063 40 63 13,5 25,2
2461.2.040.080 40 80 13,5 32
2461.2.050.032 50 32 17 12,8
2461.2.050.040 50 40 17 16
2461.2.050.050 50 50 17 20
2461.2.050.063 50 63 17 25,2
2461.2.050.080 50 80 17 32
2461.2.050.100 50 100 17 40
2461.2.063.032 63 32 17 12,8
2461.2.063.040 63 40 17 16
2461.2.063.050 63 50 17 20
2461.2.063.063 63 63 17 25,2
2461.2.063.080 63 80 17 32

N° de commande d1 L0 d2 f max.
2461.2.063.100 63 100 17 40
2461.2.063.125 63 125 17 50
2461.2.080.032 80 32 21 12,8
2461.2.080.040 80 40 21 16
2461.2.080.050 80 50 21 20
2461.2.080.063 80 63 21 25,2
2461.2.080.080 80 80 21 32
2461.2.080.100 80 100 21 40
2461.2.080.125 80 125 21 50
2461.2.100.032 100 32 21 12,8
2461.2.100.040 100 40 21 16
2461.2.100.050 100 50 21 20
2461.2.100.063 100 63 21 25,2
2461.2.100.080 100 80 21 32
2461.2.100.100 100 100 21 40
2461.2.100.125 100 125 21 50
2461.2.125.032 125 32 27 12,8
2461.2.125.040 125 40 27 16
2461.2.125.050 125 50 27 20
2461.2.125.063 125 63 27 25,2
2461.2.125.080 125 80 27 32
2461.2.125.100 125 100 27 40
2461.2.125.125 125 125 27 50
2461.2.125.160 125 160 27 64

2461.2.
      

Ressort ronds en caoutchouc 70 Shore A

2461.2.016.
∅ 16/70 Shore A
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RESSORT RONDS EN CAOUTCHOUC 70 SHORE A

2461.2.032.
∅ 32/70 Shore A
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2461.2.025.
∅ 25/70 Shore A
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2461.2.050.
∅ 50/70 Shore A
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2461.2.040.
∅ 40/70 Shore A
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2461.2.080.
∅ 80/70 Shore A
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2461.2.063.
∅ 63/70 Shore A
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2461.2.125.
∅ 125/70 Shore A
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2461.2.100.
∅ 100/70 Shore A
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2461.2.020.
∅ 20/70 Shore A
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