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246.6.

Änderungen vorbehalten

FIBROFLEX®-RUNDFEDER

Werkstoff:
Polyurethan 90 Shore A Farbe: gelb

L 0

Niederhalterdämpfung

L0 entspannte F 246.6. = 80 mm

Niederhalter

Oberteil

F 2441.18.
Haltebolzen,
Gewinde eingeklebt mit Loctite 243

F 246.6.
FIBROFLEX - Rundfeder, 90 Shore A

F 2441.16.
Auflagescheibe

Einbaubeispiel:

Bestell-Nummer d1 d2 d3 f max.
246.6.063.033.080 63 33 82 24
246.6.080.033.080 80 33 106 24

246.6. .033.
      

FIBROFLEX®-Rundfeder

https://www.de.shop.fibro.com/de/246-6-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/246-6-fibroflex-rundfeder-90-shore-a-nach-din-iso-10069-1-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff03%2Ff03_02%2F246-6.prj&cwid=3556



