
F126 con riserva di variazioni

COLONNA DI GUIDA PER UNITÀ DI SOLLEVAMENTO SECONDO NORMA 
MERCEDES-BENZ

Materiale:
Acciaio, cementato
temprato ad induzione 60 + 3 HRC
Profondità di tempra > 1,8 mm

Nota:
La fornitura comprende la vite a testa cilindrica per il fissaggio della molla 
a gas.
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2478.20.20.1.

Vite a testa cilindrica
per il fissaggio della
molla a gas

N. d’ordine Grandezza d1 d2 d3 d4 l1 l2
2478.20.20.1.01 1 32 38 19,5 21 81 113
2478.20.20.1.02 2 32 38 19,5 21 126 148
2478.20.20.1.03 3 32 38 19,5 21 176 208

https://www.de.shop.fibro.com/en/2478-20
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2478-20-20-1-f%C3%BChrungss%C3%A4ule-f%C3%BCr-anhebeeinheit-nach-mercedes-benz-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff11%2Ff11_03%2F2478_20_20_1.prj&cwid=3556



