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INSERTO DE PRESIÓN
MUELLE DE RETROCESO

Ejemplo de montaje

Material:
FIBROFLEX®

Dureza 90 Shore A
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2471.6. Diámetro de alojamiento

          Presión
Código d1 d2 d3 l k k1 t1 r c [N] al s
2471.6.006 6 3,6 10 9,5 4,5 1 8 0 0 100 1,5
2471.6.010 10 6 16 15,5 7,5 2 13 1 4 450 2,5
2471.6.016 16 9,5 22 25 12 5 21 1,5 6,5 1.500 4
2471.6.024 24 18 32 25 10 2 21 2 10 3.000 4
2471.6.030 30 20 38 35 19 10 30 2,5 12,5 3.000 5
2471.6.032 32 24 40 32 14 4 26 3 13 12.000 6
2471.6.039 39,5 30 50 40 16 4,75 34 3 16,8 25.000 6

Descripción:
En lugar de la construcción habitual con expulsor, muelle y tornillo, el 
muelle de retroceso FIBROFLEX® 247. se introduce sencillamente a 
presión en un taladro-ciego (véase ejemplo de montaje).

Material:
FIBROFLEX®

Dureza 90 Shore A

Fuerza rascadora
Código d1 d2 [daN]
247.6.008.016 8 4 20
247.6.010.016 10 6 25
247.6.012.016 12 8 30

247.6.
      

Muelle de retroceso

https://www.de.shop.fibro.com/es/2471-6-
https://www.de.shop.fibro.com/es/247-6-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2471-6-druckst%C3%BCck-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff08%2Ff08_03%2F2471-6.prj&cwid=3556
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/247-6-abdr%C3%BCckfeder-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff08%2Ff08_03%2F247-6.prj&cwid=3556



