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2480.00.30.13.1 basınç müşirsiz, basınç salınımlı

ø18 x 11
derinlik

Nitrojen dolumu için
nitrojen depo*

ayar kaplini G1/4

Basınç Salımı

ayar kaplini G1/8 (6x)

Tahliye valfi

kontrol bloğu

basınç saati
0-400 bar / 5800 psi

KONTROL ÜNİTESİ

Tanim:
2480.00.30.13.1 kontrol armatürü bir veya daha 
fazla gazlı yayın dolum basıncının sürekli dene-
tlenmesine yarar. Kontrol ünitesi, nitrojen giriş 
kaplini ve tahliye valfi ile birliktedir. Kontrol 
armatüründe aynı anda basınç kontrolü yapmak 
için üç tane G1/8 hortum bağlantısı vardır. Ölçüm 
skalası 0 - 400 bar / 5800 psi.

Not:
* 2 m uzunluğunda dolum hortumu 
Sipariş no. 2480.00.31.02 
ayrı olarak sipariş edilir
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2480.00.30.14.1 (600 bar) basınç müşirsiz, basınç salınımsız

ø18 x 11
derinlik

Tahliye valfi

kontrol bloğuayar kaplini G1/8 (7x)

basınç saati
0-600 bar / 8700 psi

ayar kaplini G1/4

Nitrojen dolumu için
nitrojen depo

Tanim:
2480.00.30.14.1 kontrol armatürü bir veya daha 
fazla gazlı yayın 150 bar üzerindeki dolum 
basınçlarının sürekli denetlenmesine yarar. 
Kontrol ünitesi, nitrojen giriş kaplini ve tahliye 
valfi ile birliktedir. Kontrol armatüründe aynı 
anda basınç kontrolü yapmak için üç tane G1/8 
hortum bağlantısı vardır. Ölçüm skalası 0 - 600 
bar / 8700 psi.

Not:
* 2 m uzunluğunda dolum hortumu 
Sipariş no. 2480.00.31.02 
ayrı olarak sipariş edilir

https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-00-30-1x-1
https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-00-30-1x-1
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_03/2480_00_30_1x_1_asmtab.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_03/2480_00_30_1x_1_asmtab.prj



