
F395Zastrzega sie mozliwosc zmian

2480.00.39.05.  Panel kontrolno-pomiarowy 
wielosekcyjny

Opis:
Użycie wielosekcyjnej armatury kontrolno-pomiarowej jest wymagane 
w razie konieczności oddzielnego sprawdzenia ciśnienia napełniania 
poszczególnych sprężyn lub grup sprężyn (sekcji).
Sprężyny napełniane są w sposób scentralizowany przez szybkozłącze 
układu zasilania sprężonym azotem. Każda z sekcji probierczych posiada 
trzy przyłącza z gwintem do wybiórczego podłączania przewodów 
elastycznych. 
Pokrywa służy do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Gwint przyłącza G1/8

Szybkozłącze
do napełniania

Zawór spustowyZawór odcinający

Liczba jednostek
kontrolnych

Manometry
0 do 400 bar

2480.00.39.05.  Wielosekcyjny panel kontrolny

PANEL KONTROLNO-POMIAROWY WIELOSEKCYJNY

Nr katalogowy Liczba jednostek kontrolnych l l1
2480.00.39.05.02 2 133,5 44,5
2480.00.39.05.03 3 178 89
2480.00.39.05.04 4 222,5 133,5
2480.00.39.05.05 5 267 178
2480.00.39.05.06 6 311,5 222,5
2480.00.39.05.08 8 400,5 311,5
2480.00.39.05.10 10 489,5 400,5

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2480-00-39-05-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_03/2480_00_39_05.prj



