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263.1.

Zastrzega sie mozliwosc zmian

ODKLEJACZ PŁASKI, HARTOWANY, ~DIN ISO 8693

Material:
WS
Nr katalogowy 263.1.
Twardość:
Trzon 60 ± 2 HRC
Kołnierz 45 ± 5 HRC

�Opis danego materiału oraz innych mate-
riałów zamieszczony jest na początku rozdziału 
E.

Wykonanie:
Trzon szlifowany na gładko, hartowany.
Kołnierz spęczany na gorąco.

Uwaga:
Na życzenie klienta dostarczamy również 
elementy o wymiarach a i b dostosowanych do 
jego potrzeb

d1 4 4.2 4.2 4.2 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 10 10 12 12
d2 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 16 16 18 18
k 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7
r 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
a 1 1 0.8 1.2 1 1.2 1.5 1 2 1.5 1.2 1.2 1.5 2 1.5 2 2 2.5
b 3.5 3.8 3.8 3.8 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5 11.5 11.5
    l1      l2    l3      l4                  

  63   30   25   10 ● ● ●               
  80   40   30   10 ● ● ● ● ● ●  ●   ●       
100   50   40   10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      
125   60   50   15 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     
160   80   50   30  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
200 100   60   40    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
250 125   60   65             ● ● ● ● ● ●
315 160   70   85                ● ● ●

263.1.
      

Odklejacz płaski, hartowany, ~DIN ISO 8693

Przyklad zamówienia:

Odklejacz płaski, hartowany, ~DIN ISO 8693 =263.1.
Szerokość a 1.5 mm = 15.
Długość b 5.5 mm = 055.
Długość l1 100 mm = 100
Numer katalogowy =263.1. 15. 055. 100

https://www.de.shop.fibro.com/pl/263-1-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/263-1-12-055-080-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fl%2F3_3%2F3_3_1%2F263-1.prj&cwid=9713



