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sous réserve de modifications

ACIER PLAT DE PRÉCISION ET ACIER POLYÉDRIQUE DE PRÉCISION 
AVEC SURÉPAISSEUR D'USINAGE, DIN 59350

Matière :
1.2312 / 40 CrMnMoS 8-6
Acier pour moules matières plastiques, prétrempé à 900-1050 N/mm²

Exécution :
Epaisseur poncée avec précision, largeur poncée ou fraisée, longueur 
usinée

Exemple de commande :

Acier plat de précision et acier polyédrique de précision 
avec surépaisseur d'usinage, DIN 59350 = 2923.2312.
Largeur B 30.3 mm = 030.
Epaisseur S 8.2 mm = 008.
Longueur L 1000 mm = 1000
N° de commande = 2923.2312. 030. 008. 1000

2923.2312. Acier plat de précision et acier polyédrique de précision avec surépaisseur d'usinage, DIN 59350

s 4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 90,4 100,4
b                   
12,4      ●             
15,4       ●            
16,4        ●           
20,3    ● ● ● ●            
20,4         ●          
25,3    ● ● ● ● ● ●          
25,4          ●         
30,3    ● ● ● ● ● ● ●         
30,4           ●        
32,3     ● ●  ● ●          
32,4            ●       
40,3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        
40,4             ●      
50,3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      
50,4              ●     
60,3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     
60,4               ●    
63,3 ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●     
70,3 ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●    
70,4                ●   
80,3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
80,4                 ●  
100,3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
100,4                   ●
125,3    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
150,3    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
200,3    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
220,3     ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
250,3     ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ●  
300,3     ● ●   ● ● ●  ● ● ● ● ●  

https://www.de.shop.fibro.com/fr/2923-2312-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2923-2312-025-008-1000-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fb%2Fb03%2F2923_2312.prj&cwid=9713



