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          Número de
Código Forma b l1 l2 l3 l4 l5 d d1 t taladros
2960.34.080.200 A 80 200 25 175 - - 9 15 9 2
2960.34.080.250 B 80 250 25 85 165 225 9 15 9 4
2960.34.080.300 B 80 300 25 105 195 275 9 15 9 4
2960.34.080.350 B 80 350 25 125 225 325 9 15 9 4
2960.34.080.400 B 80 400 25 145 255 375 9 15 9 4
2960.34.080.450 B 80 450 25 165 285 425 9 15 9 4
2960.34.080.500 B 80 500 25 175 325 475 9 15 9 4

2960.34.
      

Placa de deslizamiento, Acero con superficie sinterizado, ~VDI 3387

PLACA DE DESLIZAMIENTO, ACERO CON SUPERFICIE SINTERIZADO, ~VDI 3387

Descripción:
Acciaio con superficie sinterizzato 
es un material de dos capas. Se 
garantiza un funcionamiento auto-
lubrificante y con bajo manteni-
miento incluso en trabajos conti-
nous.

Material:
Placa de acero con superficie 
sinterizzato,
proporción de lubrificante sólido 
20-25%.

Nota:
Se suministro sin los tornillos.

Sujeción:
Emplear tornillos Allen cilíndricos 
DIN EN ISO 4762 M8.

https://www.de.shop.fibro.com/es/2960-34-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960_34.prj



