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Zastrzega sie mozliwosc zmian

LISTWA PROWADZĄCA Z DWIEMA POWIERZCHNIAMI ŚLIZGOWYMI, 
BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI, CNOMO

Material:
Brąz z wkładkami grafitowymi, nie 
wymaga stałej konserwacji

Uwaga:
Śruby nie wchodzą w zakres 
dostawy.

Mocowanie:
Stosować śruby z łbem 
walcowym
DIN EN ISO 4762 M8.

   Liczba
Numer katalogowy Typ a l otworów
2962.75.45.050.20.160 A 50 160 2
2962.75.45.050.20.250 B 50 250 3

2962.75.45. Listwa prowadząca z dwiema powierzchniami ślizgowymi, 

Brąz z wkładkami grafitowymi, CNOMO

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2962-75
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_04/2962_75_45.prj



