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Änderungen vorbehalten

FÜHRUNGSLEISTE MIT DREI GLEITFLÄCHEN, 
BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF

Werkstoff:
Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm

Hinweis:
Lieferung ohne Schrauben.

Befestigung:
Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762
verwenden.

         Anzahl
Bestell-Nummer Form a b s e l1 d d1 t Bohrungen
2962.76.070.032.0125 A 125 70 32 75 40 20 13,5 13 2
2962.76.070.032.0150 A 150 70 32 100 40 20 13,5 13 2
2962.76.070.032.0200 B 200 70 32 75 40 20 13,5 13 3
2962.76.090.045.0125 A 125 90 45 75 55 26 17,5 17,5 2
2962.76.090.045.0150 B 150 90 45 50 55 26 17,5 17,5 3
2962.76.090.045.0200 B 200 90 45 75 55 26 17,5 17,5 3

2962.76.
      

Führungsleiste mit drei Gleitflächen, Bronze mit Festschmierstoff

https://www.de.shop.fibro.com/de/2962-76
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_04/2962-76.prj



